Linha Geral de Solucoes

Garantia de confiabilidade, segurancga e sustentabilidade de processos industriais

part of Spirax Group




Historia da
Empresa

Quando o assunto é valvula de controle, a Hiter € sem
duvida a empresa mais lembrada e respeitada do
mercado brasileiro. Seus produtos sdo o resultado da
expertise em engenharia, do seu conhecimento em
aplicagbes e experiéncia no desenvolvimento de
produtos de alta qualidade.

Desde 1965 dedicando-se a atender as necessidades
da industria de transformacgdo. Os produtos Hiter
operam dia apoés dia em aplicagdes severas, incluindo
petréleo e gas, agucar e alcool, quimica, tratamento
de fluntes mineracdo e outras. Ao longo de sua
histéria, diversos produtos foram sendo desenvolvidos

e incorporados a sua linha de solu¢des para controle,
primando sempre pela exceléncia e qualidade,
um desenvolvimento

resultado em
expressivo.

tecnoldégico

Planta da Hiter em Sorocaba: um dos mais modernos
parques fabris do Brasil.

Reconhecida por sua lideranga de mercado, base instalada e reputacdo de qualidade de produto no
mercado, atraiu investidores, e em 2016 foi integrada pelo Grupo Spirax Sarco.

A unido da tecnologia e lideranca de mercado da Hiter com o comprometimento da Spirax Sarco para os
seus clientes, potencializa ainda mais esta marca e traz para o mercado o melhor range de produtos para
controle de processos.

@ A historia da
Hiter comegou
em 1965,
quando surgiu
como empresa
de servigos de
montagem e
manutengao
de Usinas
Sucro-Alcoolei
ras.

Passou a ser um
importante
fornecedor para
as demais
industrias de
bens de
producéo:
Petréleo, Nuclear,
Siderurgia, Papel
e celulose,
Alimenticia,
Naval, Quimicas
e Farmacéuticas

Através de seu
know-how e
tecnologia de
origem nacional
iniciou a
fabricagao da
Série 85, a valvula
de controle com
maior parque

instalado no Brasil.

SPIrg%arco
2016

Foi incorporada
ao Grupo Spirax
Sarco, lider
mundial no
fornecimento de
produtos e
Servigos para

fluidos industrias.

Certificacao
de Baixas
Emissoes
Fugitivas



Valvulas de Controle Hiter Controls certificadas em
Baixas Emissoes Fugitivas conforme a norma ISO 15848-1

Mais de 60% das emissdes fugitivas em industrias de processos tém origem em valvulas industriais. Ao
utilizar valvulas de controle certificadas para baixas emissdes fugitivas, sua empresa avanga rumo a
eficiéncia, a seguranga operacional, a sustentabilidade e ao atendimento a norma ISO 15848-1.

’ Reducgéo de vazamentos invisiveis e controle de emissdes de poluentes perigosos, gases toxicos e
mllm \/OCs (Componentes Organicos Volateis);

F Y . . ~ . L o
12; Custo adicional reduzido em comparagao a engaxetamentos convencionais nao certificados;

r‘: 4!' Atualizacao e retrofit disponivel para valvulas Hiter Controls ja instaladas em sua planta;

@ Alinhamento com as melhores praticas ambientais e exigéncias de entidades reguladoras e de
% fiscalizaggo como ANP, INEMA, entre outros.

Tecnologia, responsabilidade e performance - lado a lado com vocé na construgao de uma industria mais
segura e sustentavel.

Saiba mais
CONSULTE-NOS no YouTube

@ (15) 99133-7921
® vendas@br.hiter.com

%ﬂ www.hiter.com.br




Como maior fabricante de Valvulas de

Controle do Brasil, oferecemos ao mercado:

ESCOLHA

A especifi-
cacao correta
de cada
valvula para
aplicagao
necessaria.

ENTREGA
CONFIAVEL

Através da
producao
local, estoque
e sobres-
salentes
originais.

()

(T

QUALIDADE
ASSEGURADA

Atencédo ao
design de produ-
to, fabricacéo e
testes com
condicdes reais
de trabalho
para garantia da
qualidade.

&

CONFIABILIDADE

Equipamento robus-
to e confiavel que
garante uma longa

vida util e seguranga

ao processo.

N
SERVIGOS

Servicos de
Manutencao e
Diagnaostico
com responsab-
ilidade de quem
¢é fabricante.

Valvulas testadas individualmente
antes da entrega ao cliente

Temos um rigido controle de qualidade para
cada estagio de fabricagdo, montagem e testes
de performance de todos os produtos fabricados
pela Hiter. Além de todas inspecdes realizadas
no processo de fabricacdo, utilizamos os mais
modernos softwares de Anadlise de Elementos
Finitos, o que garante nosso alto nivel de
qualidade e longa vida util de nossos produtos,
ao mesmo tempo que minimizam paradas em
sua planta.
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Software Técnico de
Dimensionamento
HSS - Hiter Sizing Software

Oferecemos aos clientes o mais moderno,
completo e exclusivo Software de
Dimensionamento de Valvulas desenvolvido para
atender as necessidades do usuario de maneira
simples, rapida e eficaz.



Servicos

A Hiter oferece um portfélio completo de servigcos técnicos para todo o territério nacional, com suporte
especializado nas fases de pré e pds-venda. Nossas solugdes abrangem consultoria técnica, instalagao,
comissionamento, manutencgao e reforma — sempre conduzidas por uma equipe altamente qualificada,
com solida experiéncia e profundo conhecimento em valvulas de controle e automacao industrial.

Nosso compromisso € garantir o desempenho continuo e seguro das operagcdes dos nossos clientes,

contribuindo para a confiabilidade e a longevidade dos ativos industriais.

Assisténcia Técnica

A Hiter oferece suporte técnico agil e eficiente,
com equipe experiente e certificada. Mantemos
estoque das principais pegas originais, além da
capacidade de fabricar componentes
personalizados em ligas especiais, com prazos
reduzidos.

Utilizamos equipamentos portateis de diagndstico
em campo, que permitem avaliar desgaste interno,
calibrar posicionadores e verificar a linearidade do
conjunto valvula/atuador/posicionador — tudo isso
sem desmontagem, reduzindo custos e tempo de
parada.

Instalacdo e Comissionamento

A Hiter oferece suporte técnico especializado para
instalacdo, comissionamento e start-up de plantas
industriais, garantindo a correta montagem de
valvulas e o desempenho ideal dos sistemas de
controle.

Confiabilidade e seguranga com pegas originais HITER

Com um amplo parque instalado no Brasil, a Hiter garante a disponibilidade de pecas

Centro de Servicos

A Hiter realiza manutengdes corretivas,
preventivas e reformas completas, tanto em sua
sede quanto in-company, inclusive para valvulas
de grande porte.

Oferecemos contratos personalizados de gestao e
manutengdo com foco em desempenho,
disponibilidade e previsibilidade operacional.

Todos os servigos utilizam pecas originais e
rastreaveis, garantindo conformidade com os mais
altos padrdes de qualidade e seguranca.

Com essa estrutura, reforczamos nosso
compromisso em oferecer solugbes técnicas
confiaveis e sob medida, sempre proximos dos
desafios reais da industria.

sobressalentes originais e rastreaveis de toda linha. As pecas originais da Hiter sdo fabricadas

com a garantia de qualidade dos materiais, e sdo exatamente conforme a especificagdo, garantindo a
seguranca operacional do processo. Isso significa que vocé ndo precisa colocar sua empresa em risco
utilizando pecas de origem duvidosa e de empresas nao autorizadas.

Porque comprar pecas originais Hiter Controls?

ﬁ Garantia de qualidade dos materiais de acordo com a especificagao

original de sua valvula

x Sao robustas e duraveis, garantindo uma operagao com alto MTBF

?és; Como possuem design original, nao requerem nenhum esfor¢o para sua
instalagéo, garantindo menor tempo da valvula parada para manutengao

’ Fabricacao local, asseguramos fornecimento rapido de seus

componentes




Onde estamos

Nossa unidade industrial esta localizada em Sorocaba, onde possuimos um dos parques fabris mais modernos
da América Latina. Além da fabrica, nesta unidade ficam localizadas também o Centro de Servicos e o Estoque

de Pecas Sobressalentes Originais.

Nossa presenca no Mercado

Agregando valor as parcerias com os clientes.

250Mil+ 950+ 25+

Vélvulas fabricadas Anos de Engenheiros
para 0s mais expériencia de servicos
diversos processos e vendas
industriais

QR CODE SITE

Localize seu representante
de vendas em nosso site.

Nao sdo apenas 0s NOSS0s
produtos que os nossos clientes
valorizam, mas também nosso
amplo conhecimento de
aplicagdes e capacidade de
fornecer solugdes completas
para controle de processos.

LEIA COM O
CELULAR



Valvulas Globo
ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE

As valvulas tipo globo da Hiter, proporcionam excelente sensibilidade, controle preciso, facil

ajuste e longa vida util.

Série 85
Duas Vias

Valvulas de Controle de duas vias para diversos fluidos industriais.
Caracterizadas pela construgcao simples e robusta, permitindo excelente
controle com preciséo e estabilidade.

Modelo Tamanhos Classes Conexoes Acionamento Materiais Vedacao Internos

Aco X .

Pneumatico Carbono, Tipo gaiola,

Flangeadas, (diafragma. Aco Metal-metal contorno em

Série 85 Duas Vias 1/2”a8” 150 a 600 soldadas alragma, \¢o - “V” microfluxo,

ou roscadas pistao ou Inoxidavel ou Resiliente baixo ruido ou
elétrico) ou Ligas A

Especiais anticavitante

Série 85
Trés Vias
Valvulas de Controle de trés vias para os mais diversos fluidos industriais

com construgdo simples e robusta, utilizadas como divergentes ou
convergentes, permitindo controle preciso e estavel.

Modelo Tamanhos Classes Conexoes Acionamento Materiais Vedacao

Trés Vias Ago

Pneumatico Carbono,
- P (diafragma, Aco
Série 85 Convergente 1"a4 150 a 600 Flangeadas pistao ou Inoxidavel Metal-metal
_ou elétrico) ou Ligas
Divergente E L
speciais
Série 85
Criogénica

Desenvolvida para aplicagbes em servigos criogénicos. Possui castelo
estendido projetado para manter as gaxetas, atuador e acessorios
protegidos da temperatura criogénica. Uma valvula reconhecida por sua
rigorosa precisdo e maxima estabilidade.

Modelo Tamanhos Classes Conexdes Acionamento Materiais Vedacao Internos

Pneumatico

diaf Aco Inoxidavel Em tipo de
Série 85 Criogénica 12" a4” 150 a 600 Flangeadas ( |_atr_agma, ou Ligas Metal-metal contorno ou
pistdo ou Especiais microfluxo

elétrico)




Série 86 e 1076

Com internos de abertura rapida, sao utilizadas para descarga de fundo de
caldeiras. Fornecidas com atuador pneumatico com retorno por mola para
fechamento rapido e alavanca para operagéo manual.

Modelo Tipo Tamanhos Classes Conexoes Acionamento Materiais Vedacao Internos
Manual por
Flangeadas, alavanca Aco Tipo
- Descarga o soldadas ou e/ou Carbono ou .
Série 86 Répida 127a4 150 a 600 roscadas até automatico Aco Metal-metal a:néerit:;a
2’NPT por pistao Inoxidavel P!
pneumatico
Manual por
alavanca Ago Tipo
- Descarga - 900, 1500 e Flangeadas e/ou Carbono ou 3
Série 1076 Rapida 2raz 2500 ou soldadas | automatico Aco Metal-metal a:’éerit;ga
por pistao Inoxidavel it
pneumatico

Série 900-3 Vias

As valvulas Serie 900 combinam alta qualidade, extrema sensibilidade e
controle preciso. Foram desenvolvidas especialmente para controlar com
eficiéncia o escoamento de varios tipos de fluidos em diversas condicoes de
pressdo e temperatura, em inumeros tipos de processos e instalacoes
industriais. Pode ser utilizada na funcéo divergente com uma entrada e duas
saidas, ou convergente com duas entradas e uma saida.

Modelo

Tamanhos

Conexoes

Acionamento

Materiais

Vedacao

Internos

Série 900
3 Vias

Convergente
ou
Divergente

6”a14”
150 a 600

2’a 12’
900 a 2500

Pneumatico Aco Carbono,

Flangeadas (diafragma, Aco Inoxidavel
ou soldadas pistao ou ou Ligas
elétrico) Especiais

Metal-metal

Internos
emV

Série 1000 e 1000A

Proporcionam excelente sensibilidade, controle preciso, facil ajuste e longa
vida util. Disponiveis em di@metros de até 24" incluindo altas classes de
pressao e internos especiais.

Modelo

Vedacao

Internos

Série 1000
e
Série 1000 A

Tamanhos Conexoes Acionamento Materiais
10"a24” 150 a 600
Pneumatico Aco Carbono,
i " Flangeadas (diafragma, Aco Inoxidavel
1/2rats 900 a 1500 ou soldadas pistao ou ou Ligas
elétrico) Especiais
12“a12” 2500

Metal-metal
ou resiliente

Tipo gaiola,
contorno em “V”,
microfluxo, baixo

ruido ou
anticavitante




Série 2003

Valvula redutora de pressdao para vapor ou gases, utilizada em servigos
severos para evitar vibracao e erosao, especialmente em partida de caldeiras.
Seus internos de baixo ruido dao a este modelo um otimo desempenho em
aplicagcdes de ruido elevado e vibratorio.

Modelo Tamanhos Classes Conexdes Acionamento ["EICHETS Vedacao Internos
Aco
Pneumatico carbono, X .
B 2y 47 ) ’ Tipo baixo
Série Flangeadas (diafragma, Aco .
2003 Angular sy | 2027 | ousoldadas | - pistao ou Inoxidavel | Metal-metal r%z’tgei;sa
x elétrico) ou 9
Aco Liga

Série Revel

ldeal para utilizagdo em servicos severos de fluidos limpos com altos
diferenciais de pressao. Possui tecnologia de reducao de altas pressoes,
através do sistema de labirinto. Uma das melhores opcdes para aplicacoes
anti-surge e recirculacao de bombas.

Modelo Tamanhos Classes Conexdes  Acionamento Materiais Vedacao Internos

Pneumatico Ago Carbono,

- Convencional 1"x2” . Aco Liga ou Tipo labirinto,
iz\r’:-:‘l ou a 300 a 2500 gLagglizﬂzz (d'i"’;;ac?gf’ Ago Metal-metal | baixo ruido ou
Angular 18" x 24" F:alétrico) Inoxidavel anticavitante

(sob consulta)

Série 2011

ldeal para a utilizagdo em servicos severos de fluidos liquidos contendo
particulas de solidos em suspensao e alta queda de pressao, principalmente,
com a presencga de cavitacao.

Modelo Tamanhos Classes Conexdes Acionamento Materiais Vedacao Internos
. Pneumatico | Aco Carbono, Tipo
Convencional Flangeadas (diafragma, Aco Liga ou obturador
Série 2011 ou 1"a12” 600 a 2500 9 alragma, §0 H1ga ¢ Metal-metal axial com 3,
Anaula ou soldadas pistao ou Aco Inoxidavel 46008
quiar elétrico) (sob consulta) L
estagios

b

Série 89 - Microfluxo/Miniatura

Valvula de controle tipo microfluxo para baixas vazdes, com obturador de
contorno e guia superior. Adequada para aplicagdes que requerem alta
performance de precisao.

Modelo Tamanhos Classes Conexodes Acionamento Materiais Vedacao Internos

Flangeadas, Pneumatico Aco Carbono
Série 89 | Microfluxo/Miniatura 1/27a1” 150 a 600 soldadas diafragma, ou Ago Metal-metal
ou roscadas ou elétrico Inoxidavel

Contorno
em “V”




Série 90 - Microfluxo

Valvula de controle tipo microfluxo para baixas vazdes, com obturador de
contorno e guia superior. Adequada para aplicacoes de alta performance que
requerem materiais especiais a partir de barras laminadas. Excelente opgao
para fluidos aditivos e plantas piloto.

Tamanhos Classes Conexoes Acionamento Materiais Vedacao Internos

Aco carbono,

Microfluxo/Miniatura Flangeadas, Pneumatico aco Metal-metal Contorno
Série 90 1/2"a1” 150 a 1500 soldadas diafragma, inoxidavel ou ou om
2 ou 3 vias ou roscadas ou elétrico ligas Resiliente

especiais

Valvulas Rotativas
INOVADORAS E ECONOMICAS

As Valvulas rotativas possuem design mais compacto, quando comparadas com valvulas Globo e
por isso oferecem uma excelente relacao custo-beneficio para grandes didmetros. Além disso,
oferecem maior capacidade de vazao, alta rangeabilidade e capacidade superior de vedagao.

Por este motivo, estdo sendo cada vez mais utilizadas no controle de processos industriais.

Série VT-N

Valvula de Controle tipo segmento esférico com duplo mancal e sede
auto-ajustavel, projetada para controle preciso e confiavel, em um amplo
range de controle para aplicacdes em vapor, liquidos e gases. E uma
alternativa simples e econdmica para solucoes de controle nos mais diversos
tipos de industria.

Tamanhos Classes Conexdes Acionamento Materiais Vedacao Internos

Para Pneumatico | Ago Carbono, Integral

17a20” montagem . e Metal-metal reduzido,
Série VT-N Segrpgnto (Maiores sob 150 a 300 entre flanges (dl_afr_agma, Aco Ino_x idavel ou microfluxo,
Esférico pistéo ou ou Ligas . .
consulta) (wafer) ou s - PTFE baixo ruido e
elétrico) Especiais B
flangeadas anticavitante

Série VT-H

Valvula de Controle tipo segmento esférico com duplo mancal e sede
auto-ajustavel, projetada para controle preciso e confiavel, em um amplo
range de controle para aplicacdes em vapor, liquidos e gases. E uma
alternativa simples e econdmica para solugdes de controle nos mais diversos
tipos de industria.

Tamanhos Classes Conexdes Acionamento Materiais Vedacao Internos

Para

montagem Pneumatico Aco Metal-metal
?/?I'-rﬁ SEegfrf‘?”“’ 1"a20" 150 a 300 entre flanges (dlgf{;(?r:f’ Cart/)\or:)o ou ou Integral
sférico (wafer) ou pistac \¢O PTFE
elétrico) Inoxidavel

flangeadas




Série RPH - Tipo Obturador Excéntrico

Valvula de controle com movimento excéntrico rotativo do obturador e
caracteristica de auto-alinhamento no contato com a sede, que proporcionam
excelente estanqueidade com baixo torque de acionamento. Esta valvula foi
desenvolvida para atender pressdes diferenciais de até 50 barg. Seu
obturador excéntrico lhe proporciona uma rangeabilidade superior, quando
comparada a outros tipos de obturador.

Modelo Tamanhos Classes Conexdoes Acionamento Materiais Vedacédo Internos
Aco
P?ra Pneumatico Carbono, Metal |
Série | Tipo Obturador| 4, 4 1502600 | entre f?e?r?gn;s (diafragma, Aco etao:n #e | Integral ou
RPH Excéntrico (wafer) ou pistao ou Inoxlc_JéveI Resiliente Reduzido
flangeadas elétrico) ou Ligas
Especiais
o
Série 87H

Valvula borboleta bi-excéntrica conforme norma APl 609B. O conceito da
bi-excentricidade garante aumento de vida Util, pois o disco somente mantém
contato com a sede no momento do fechamento, deixando o restante de
curso com atrito minimo. Vedacao estanque e facil manutencédo sé&o
caracteristicas inerentes a esse produto.

Modelo Tamanhos Classes Conexoes Acionamento Materiais Vedacao

Para

Borboleta . Pneumatico. Aco Carbono
ari : " " PMT até montagem ’ Metal-metal
Série 87H B,_ED'SPOt ) a7z 50 bar entre flanges ma|QltJ§I ou | OUQ‘,’\O | e PTFE
i-Excéntrico (wafer) ou lug elétrico noxidave
Série 87B

Com conceito de deslocamento do disco bi-excéntrico para alcancar as
classes de vazamento requeridas, esta valvula foi desenvolvida para oferecer
capacidade superior de fechamento e abertura em ambos 0s sentidos de
fluxo. Possibilitam menor tempo de instalacdo, manutencédo e espaco.
Possuem maior custo beneficio quando comparadas com outros modelos de
valvula. Suas principais aplicacdes envolvem controles de liquidos com
solidos em suspensao, massa de papel, vapor e gases com baixo diferencial
de presséo e alta vazéo.

Modelo Tamanhos Classes Conexoes Acionamento Materiais Vedacao

Para Pneumatico Aco Carbono,
Borboleta ) - Metal-metal,
o | roregem | (datagna, | A nouddel | pree o
g pistao ou 9 elastbmero

Bi-Excéntrico (wafer) ou lug elétrico) Especiais




Série 14H

Valvula borboleta concéntrica conforme norma APl 609A, corpo em ferro
fundido ductil, disco padrao em aco inox 316, sede em EPDM. Outros
materiais de corpo, disco e sede também disponiveis. Acionamento por
alavanca, caixa redutora, atuador pneumatico ou elétrico.

Modelo Tamanhos Classes Conexoes Acionamento Materiais Vedacao

Presséo de Montagem Manual Ferro
- Borboleta » 5 . entre flanges P Fundido ou API 598
Série 14H P 2"a 60 trabalho até pneumatico
Concéntrica classe 150 o Aco (estanque)
16 bar ou elétrico o
(wafer) Inoxidavel

Série RTH

Véalvula borboleta tri-excéntrica, combina robustez a alta performance.
Indicada para servicos severos onde as condi¢cdes de processo necessitam de
vedacao estanque.

Modelo Tamanhos Classes Conexoes Acionamento Materiais Vedacao
Flangeadas Manual, Metal-metal
B Disco i } PMT ou para p.neumatlco Aco Carbono ou
Série RTH S 3" a 48 montagem (diafragma ou ou Ago metal-grafte
Triexcéntrico 40 bar o P o
entre flanges pistao), elétrico Inoxidavel lamelar
(wafer) ou hidraulico (estanque)

Série RTC

Combina alta qualidade e longa vida util. Sua concepcgéo tri-excéntrica
proporciona vazamento zero e aplicabilidade em processos criticos de
maiores pressdes, perdas de carga e temperaturas. E a melhor opcéo para
bloqueio critico que requer vazamento zero.

Modelo Tamanhos Classes Conexdes Acionamento Materiais Vedacao Construcao
Manual
Flangeadas pneumético | Ago Carbono, Metal-metal
Disco ou para (diafragma ou | Aco Inoxidavel ou Aprova de
Série RTC oA 3'a48” 150 a 300 montagem P : metal-grafte fogo
Triexcéntrico ntre flan pistdo) ou Ligas lamelar (fire-safe)
entre fa 9es elétrico ou Especiais (estanque)
(wafer) hidraulico au

Série SE

Valvula de bloqueio de fluxo do tipo esfera, passagem Plena ou Reduzida, indicada
para aplicacdes com diversos tipos de fluidos, vedacao estanque em ampla faixa de
temperatura e pressao, construida conforme ASME B16.34 e ISO 17292.

Construcao
opcional

Modelo Tamanhos Classes Conexdes  Acionamento Materiais Vedacéao

Aco Carbono,
Manual, Aco PTFE,

Esfera 1/4" a 6” 150# a 300# Flangeadas, neumatico Inoxidavel o PTFE A prova de
Série SE Bipartida ou (Acima sob (Acima sob soldadas pelé;]rico o ! XL. ;/s Y Reforcado fogo
Tripartida consulta) consulta) ou roscadas eirico ou '9as ¢ (fire-safe)
hidraulico Especiais Metal-metal

(sob consulta)




Valvula de Fechamento de Emergéncia

Proporciona o fechamento de emergéncia em tanques ou tubulacoes
bloqueando o fluxo rapidamente em caso de alteragéo de pressao, fogo ou em
outras emergéncias. Possui passagem plena, sem restricdes ou obstrucdes,
inclusive permitindo a passagem do pig. Podendo ser instaladas na horizontal
ou na vertical, obedecendo o sentido do fluxo.

Unica com certificado FIRE-SAFE.

Série FE

Modelo Tamanhos Conexoes Acionamento Materiais Vedacao

Triplice acao: Aco carbono, agco

150 Pneumatico inoxidével ou Metal-metal
Série FE 2"a 36" 300 Flangeadas ’ h e ou
600 Manual e por ligas especiais Resiliente
Fusivel Térmico (sob consulta)

Valvulas Redutoras
PRESSAO COM AJUSTE PRECISO

As valvulas redutoras auto-operadas foram projetadas para aliviar e reduzir pressao em linhas de
vapor, agua, oleo, ar, gases e outros fluidos. Sao utilizadas para regular a pressao a montante
ou jusante da valvula e garantir sua estabilidade.

Série RC

Faixa de

Modelo Tamanhos Classes Conexées Funcéo = Materiais
Operacao

Aco Carbono ou

Alivio e
Reguladora de Flangeadas redutorayou Aco Inoxidavel.
Série RC Pressao 12°at1 150 a 300 e diterencial do | 32260 psig Outros
Auto-operada = materiais sob
pressao
consulta

Série R85

Faixa de

Operagao Materiais

Classes Conexoes Funcao

Reguladora de Alivio, Aco Carbono ou
Sri = P Flangeadas redutora ou . Aco Inoxidavel.
Série RES Pressao saad 1502300 ou roscadas diferencial de 82180 psig Outros materiais

Auto-operada pressao sob consulta

Piloto Controlador de Pressao

A Série PCP é uma valvula piloto normalmente utilizada em conjunto com uma
valvula de controle, medindo a pressao de um processo, comparando a
pressao desejada e comandando a valvula de controle, para manter a pressao
estavel.

Modelo Materiais Diafragma Faixas de mola

Piloto para Comando
de Atuadores Latdo ou Borracha nitrilica,
Pneumaticoos de Aco Inoxidavel metdlico ou PTFE

Valvulas de Controle

PCP 2 a 600 psig




Dessuperaquecedores de Vapor

SIMPLICIDADE E PRECISAO

Os dessuperaquecedores de vapor foram desenvolvidos para realizar o controle preciso e
econdmico da temperatura através da injecao de agua de resfriamento na tubulacédo de vapor
superaquecido.

Série DA

O Dessuperaguecedor DA é composto basicamente por um atuador e uma
valvula de controle de pulverizacao do fluido refrigerante (condensado ou agua)
integrados em uma Unica unidade. Seu atuador pneumatico padrao possui um
pistao de simples acéo e retorno por mola. Sao frequentemente utilizados para
controlar a temperatura do vapor nos mais diversos segmentos industriais.

Modelo Montagem Classes Conexoes Acionamento Materiais Vedacao

17 ANSI - linh
SI - linha Aco Carbono,

Dessuperaquecedor com Linhas d de dgua Pistdo Aco Inoxidavel
Série DA B pe _cr1 Vort én az4"e 150 a 900 pneumatico ou QA c Metal-metal
ocais Tipo Vortex a 3’ ANSI - linha elétrico ou Ago Lromo 4
de vapor molibdénio T
Série DAB

Dessuperaquecedor de vapor com multiplos bocais projetado para operar
com grandes vazdes de agua de aspersao. A vazdo de condensado ou agua
de aspersao € controlada por uma valvula de controle. A alta velocidade na
saida do bocal garante uma fina atomizacédo, que proporciona a rapida
evaporacao do condensado ou da agua de resfriamento.

Materiais das Materiais dos

- ; Internos
tubulacoes bocais

Modelo Montagem Classes

Tubulagéo de vapor em

- aco carbono, ago liga ou
Df;?gg;ragliea?s Linhas de ¢ aco inoxidgvelg Corpo em ago Internos em Aco
Série DAB S 5 » . 150 a 1500 carbono ou ago Inoxidavel com
Radiais de Area 8"a70 Tubulag&o de dgua em liga mola em Inconel

Variavel ago carbono ou ago
inoxidavel
s =
Série DAC

Dessuperaquecedor compacto projetado para operar com baixas e altas
vazoes de condensado ou agua de aspersao em linhas de vapor. Possui orificio
de passagem tipo Venturi, que oferece uma otima eficiéncia de
dessuperaquecimento  do vapor. Sa@o muito utlizados para ©
dessuperaquecimento do vapor em varios processos industriais para garantir a
eficiéncia energética dos sistemas.

Modelo Tamanhos Montagem Classes Materiais

Aco Carbono, Ago
Inoxidavel ou Ago
1"a24” Entre Flanges 150 a 1500 Liga. Outros
materiais sob
consulta

Dessuperaquecedor

Série DAC Tipo Venturi




Valvula Condicionadora de Vapor
SOLUCAO EFICIENTE

Série SCVH

A valvula SCVH é projetada para garantir longa vida Util, através de seu novo
conceito de vedacao positiva (pressure seal), que evita vazamentos entre o
corpo e castelo mesmo em altas temperaturas e pressoes. Seus componen-
tes internos podem ser substituidos em campo, proporcionando facilidade e
baixo custo de manutencao.

Modelo Tamanhos Classes Conexoes Acionamento Materiais Vedacao Internos

Entrada de 3" Entrada de 300 a Flangeadas ou Atuaii?ér()tlpo Aco Carbono Gaiola baixo
Série SCVH | a 16“e Saida | 2500 e Saida de 9 pista ¢ ‘ Metal-metal !
soldadas pneumatico ou ou Aco Liga ruido

de 4”a 6" 150 a 900 s
elétrico

Atuadores
VERSATILIDADE E ALTO DESEMPENHO

Utilizados para acionar valvulas de controle com deslocamento linear ou rotativo em sistemas de controle
modulante ou bloqueio. Podem ser do tipo Diafragma, Pistao, Elétrico ou Servomotor. Sado geralmente
fornecidos montados nas valvulas, embora também possam ser fornecidos separadamente.

Série DC

Atuador pneumatico tipo diafragma para valvulas de deslocamento linear.
Possibilitam mudanca de acao direta para reversa, sem necessidade de pecas
adicionais.

Alimentacao Acionamento

Modelo maxima ELTIE]]

Atuador Pneumatico
Série DC Linear Tipo
Diafragma/Mola

Simples Agao

(Direta ou Inversa) 16 2154 pol® 3.5barg Opcional

Série PP

Atuador pneumatico tipo pistao para valvulas de deslocamento linear.
Possibilitamm mudanca de acao direta para reversa ou vice-versa, sem
necessidade de pecas adicionais.

Alimentacao Acionamento

Modelo maxima manual

Simples Acdo
(Direta ou Inversa) 10 a 380 pol? 6,9 bar g Opcional
ou Dupla Acao

Atuador Pneumatico
Linear Tipo Pistao

Série PP




Série AC

Atuador pneumatico dupla acao ou retorno por mola tipo pinhao cremalheira.
Proporciona torques de até 13.000 Nm com facil instalacdo de acessoérios
como chaves fim de curso e valvulas solendide.

Acionamento
ELUE]

Modelo Tamanho Alimentacao

Simples ou Dupla
Acao

Por caixa de

Série AC Pinhao Cremalheira emergéncia (opcional)

52 - 400 Maéxima de 10 bar g

Série DR

Atuador pneumatico tipo diafragma para acionamento de valvula de
deslocamento rotativo em sistemas de controle modulante ou bloqueio. Pode
ser fornecido com volante manual.

Alimentacao Acionamento

Modelo Acionamento Maxima Manual

Atuador Pneumatico
Série DR Rotativo, Tipo
Diafragma/Mola

Horario ou

3 .
Anti-horério 162154 pol 34 barg Opcional

Série AP

Atuador pneumatico tipo pistao para valvulas de deslocamento rotativo e
varios outros equipamentos. Disponivel com curso maximo de 90°, podendo
ser fornecido para dupla ou simples agéo, com retorno por mola.

Acionamento
Manual

Alimentacao

Modelo .
Maxima

Torque Dupla Acado

Atuador Simples Acao
Série Ap Pneumtico a(:tci)-r:crnlroélﬁg) 7" a 380 pol? 8,3 barg Simples agdo: 79 a37.270 Nm Opcional
Rotativo Tipo ou ’ 66 a 7.220 Nm :
Pistao Dupla Acdo

Série SM 400

Atuador pneumatico tipo pistéo, aplicavel em dampers. venezianas e outras
aplicagbes onde seja requerido controle de posicionamento remoto. Os
atuadores da Série SM400 sao construidos basicamente de um cilindro dupla
acao.

Modelo Alimentacao

SM 400 Servo Motor Dupla Ag&o 13 a 79 pol? Méxima de 8,3 bar g 100 a 1000 mm
Pneumatico




Série AP+K

Atuador pneumatico de damper tipo pistdo para sistemas de controle
modulante ou biestavel para acionamento a distancia de equipamentos de
deslocamento rotativo como venezianas, damper etc. Disponiveis em varios
tamanhos, sao selecionados em funcéo do torque requerido. Sao providos de
alavanca, que permite a transformacéo do torque de saida do atuador em
forca.

Materiais das Materiais dos

Modelo Acionamento Classes Internos

tubulagoes bocais

Atuador Pneumatico,
Série AP+K Tipo Pistdo para
Damper

Simples Agéo ou Com cursos linear

2 .
Dupla Agéo 7a143pol 8.3barg de 100 a 1000 mm Opcional

Série SM 500

Servomotor usado para acionar equipamentos do tipo damper, onde ©
movimento angular da alavanca é transformado em linear ou angular,
dependendo da adaptacao da alavanca.

Alimentacao

Modelo Acionamento .
Maxima

Servo Motor Pneumatico ou 13 a2 50 pol 8,3barg 150 a 500 mm

SM 500 Pneumatico Dupla Acéo

AEL3

e Y
Modelo Posicéo de Falha Alimentacéo Opcionais =
TE—
Ultima Posicao 24 Vac Manivela Manual 'l }
AEL3 Elétrico Linear Falha Fecha/Abre Até 2 KN 22340\Cj:c Até 20 mm Posicao de Falha I |

retorno mola Segura I

AEL7 -

Modelo Posicéo de Falha Alimentacéo Opcionais
Ultima Posicao
24V
ac Volante Manual
Falha Fecha/Abre 24 Vdc
AEL7 Elétrico Linear retorno mola Até 20 KN Até 100 mm -
115 Vac Posicado de Falha
Segura
Falha Fecha 230 Vac 9

Capacitor Elétrico

EL4600

Modelo Posicgo de Falha Alimentacao Opcionais

Volante Manual

- . - . . 24 Vac < Transmissor
EL4600 Elétrico Linear Ultima Posicao Até 10 KN 220 Vac Até 75 mm Posicao

Display Digital




Acessorios de Controle

MAIOR CONFIABILIDADE PARA SUA VALVULA

Uma gama completa de Posicionadores e Filtros para atender as

Posicionador
SP7

mais variadas e complexas demandas de controle.

Classificacao Grau de o ComunicacGes S
Modelo de Area Protecio Caracteristicas disponiveis Montagem Opcionais
insi ) 4-20mA com IP66 ou IP67 com
Inérénsmamer?te Painel de LCD | opcao HART® . unidade remota, £ == T
guro ou a - = ~ Para Valvulas .
SP7 rova de Certificado Protecao com hotGes e Profibus PA Lineares ou Transmissor de a 3 e
E o INMETRO P65 diagnésticos P posigao, SIL2 ou *
xplosao bésicos Fieldbus otativas Posicao de falha ﬁ
Foundation

“FAIL FREEZE”

SP8

Model Classificagéo Grau de c teristi Comunicacdes o
odelo de Area Protegdo aracteristicas disponiveis ontagem
Painel em
HMI/IHM com Para
sPs Area ndo Protecdo botdes 4-22mg§0m _Valvulas
classificada IP65 e HEE{T® Lineares ou
diagndsticos Rotativas
avangados

Transmissor de posicao, SIL2 ou Posicao

Opcionais

IP66 ou IP67 com unidade remota,

de falha “FAIL FREEZE”
Sensor de Pressao, Sensor de
Temperarura, Alta capacidade de vasao

EP6/EP6R

Modelo Grau de Protecao

Classificacdo de Area

EP6/EP6R A prova de Exploséo Certificado INMETRO Protecao IP66

Comunicacoes
disponiveis

Montagem

Para Valvulas Lineares

4-20mA ou Rotativas

Filtro Regulador
T300

Material do

Pressao maxima
de alimentacao

Faixa de ajuste

Modelo -
de pressao

corpo

Aluminio revestido

T300
em Epoxy

1/4” NPT 250 PSI (0-120) PSI

Elemento
Filtrante

Capacidade
de fluxo

40 micra

Até 22 SCFM . ;
5 micra (opcional)

Monitor de Posicao
APL-210

Grau de

Modelo Protecao

Conexao Elétrica

Material do corpo

Tipo de Sensor

Aluminio revestido . Al
R ” P67
APL-210 em Epoxy 1/2" NPT Micromecénico

Indicacao Montagem

Aberto/Fechado NAMUR

Valvula Solendide
4M310

Modelo AEIEGENGE Conex'é_o Cope?(éo Glan d~e Isolamento T.e LD d? Montagem
corpo Pneumatica Elétrica Protecao Alimentacao
Aluminio 1/4” NPT 24 Vice
4M310 Anodisado ou PG9 P65 Classe F 110 Vac NAMUR
1/2” NPT 220 Vac




Mais de 50 anos de exceléncia em
Solucoes de Controle e Capacitacao Técnica

Com sdlida atuagcdo em setores estratégicos como Petrdleo e Gas, Agroindustria,
Mineragdo, Papel e Celulose, e Alimentos, a Hiter Controls €& reconhecida
nacionalmente pela qualidade e confiabilidade de suas solugbes. Nossa expertise em
engenharia e controle de processos nos posiciona como referéncia em instalagdes
industriais de alta complexidade, onde o desempenho e a seguranga séo primordiais.

Ao longo de mais de meio século, evoluimos de um fornecedor de manutencéo e pecas
de reposicdo para uma empresa lider em solugcdes inovadoras e personalizadas,
projetadas para enfrentar os desafios mais criticos dos nossos clientes.

Além disso, nosso compromisso com o desenvolvimento do mercado vai além dos
produtos. Oferecemos um programa completo de treinamentos técnicos, com opgdes
presenciais e in-company, combinando teoria e pratica em nossa moderna planta
industrial. Esses cursos sao projetados para desenvolver competéncias técnicas
essenciais, elevando o profissional dos participantes e preparando-os para enfrentar as
demandas mais rigorosas do mercado.

Confira as opc¢oes de curso:

Curso Manutencao de Valvulas de Controle

Curso Valvulas de Controle

Capacite sua equipe com a expertise Hiter Controls e leve seu desenvolvimento
profissional a novos patamares. Entre em contato e participe dos nossos treinamentos
para vivenciar de perto o reconhecimento que construimos ao longo de décadas.

HEFI

Hiter Controls: Solucdes, Capacitacéo e
Confianca para o Sucesso da Sua Empresa.

.
wwww.hiter.com.br




Localize seu representante
de vendas em nosso site:

HER

part of Spirax Group

Hiter Controls
Matriz, Fabrica e Vendas

Av. Jerome Case, 2600
Sorocaba - SP | 18087-220

Telefone: +55 (15) 3225-0330
WhatsApp: (15) 99133-7921
E-mail: vendas@br.hiter.com

ou sac.atendimento@pbr.hiter.com

hiter.com.br



