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电蒸汽发生器



ECSG系列电蒸汽发生器

简介
ECSG系列电蒸汽发生器通过电力即可迅速产生满足压力和负荷要求的蒸汽，无噪声和废气污染，其采用一体化的紧凑柜式

设计，安装与调试非常方便，适合于医院消毒中心灭菌柜以及现场没有蒸汽热源的小型应用。

ECSG系列电蒸汽发生器最大额定蒸发量约97 kg/h，最高工作压力1.1 MPa。该设备符合European Pressure Equipment 

Directive 97/23/EC（欧洲压力设备指令）的要求，属于第二类或第三类压力容器（视运行压力而定）。

特点
- 依靠电力产生蒸汽，安静无污染；

- 接近100%的电热转换效率；

- 紧凑设计，整体占地面积小；

- 安装方便，现场仅需接管即可；

- 操作简单，可以快速调节输出负荷的大小；

- 可选自动表面排污和底部排污，实现全自动化运行。

流程图
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1.  蒸汽出口

2.  安全阀排放管接至室外

3.  水箱溢流/排放管

4.  排污/除盐

5.  排空管接至室外

6.  冷凝水回收管

7.  软化水

8.  供电

9.  加药

11.  给水箱

14.  下水管接口

15.  蒸汽发生器

16.  液位控制器

17.  液位指示

18.  液位信号输出

19.  浮球

20.  清洗口

21.  压力传感器

23.  破真空器

24.  安全阀

25.  球阀

26.  压力表

27.  给水箱液位调节器

28.  补水电磁阀

29.  排水阀

30.  给水阀

31.  过滤器

32.  给水泵

33.  电磁阀

34.  止回阀

35.  手动排污阀

36.  自动排污球阀 (可选)

37.  继电器 (可选)

38.  排污切断阀 (可选)

39.  排污电磁阀 (可选)

40.  温度限制器 (机械式)

41.  显示模块

42.  电加热器

43.  流量抑制器

44.  压力限制器 (可选)

45.  给水取样阀

材质/尺寸/重量/容积（近似mm/kg/L）

技术参数

材质 碳钢/不锈钢

长度 1850

宽度 880

厚度 680

净重 320

容积 28

E6M E12M E16M E18M E22M E24M E28M E32M E36M E40M E48M E56M E64M E72M

额定蒸发量 kg/h 8 16 21 24 29 32 37 42 48 53 64 75 86 97

额定热功率 kW 6 12 16 18 22 24 28 32 36 40 48 56 64 72

功率级数 1级 2级 3级

耗电功率 kW
（0-0.6 MPa） 6.8 12.8 16.8 18.8 22.8 24.8 28.8 32.8 36.8 40.8 48.8 56.8 64.8 72.8

耗电功率 kW
（0-1.2 MPa） 7.8 13.8 17.8 19.8 23.8 25.8 29.8 33.8 37.8 41.8 49.8 57.8 65.8 73.8

运行电压 3 × 400 V / 50 Hz

允许压力 MPa 0.6 / 1.0 / 1.2

工作压力 MPa 0.35 - 0.55 / 0.35 – 0.8 / 0.35 – 1.1

* 额定蒸发量数值基于10℃给水温度，0.6 MPa蒸汽压力。

可选项（需额外费用）

- 自动表面排污

- 自动底部排污

- 压力限制器

- 汽水分离器及疏水阀组

如何订购

请根据额定蒸发量选型，并在下单时告知电蒸汽发生器的材

质和工作压力。
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