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Fig16HP 不锈钢过滤器

97/23/EC

EN 10204 3.1
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简介
Fig16HP 为Y 形过滤器，不锈钢材质，设计用于过滤管道
中的水垢、铁锈和杂质。标准不锈钢过滤网为0.8mm 孔径。

阀体最大设计条件                                                           ANSI 800
PMA 最大允许压力                                          132.4 bar g @ 38℃
TMA 最高允许温度                                          538℃ @ 66.8 bar g
最低允许温度                                                                        -29℃
PMO 最大饱和蒸汽压力                                  132.4 bar g @ 38℃
TMO 最高工作温度                                         538℃ @ 76.7 bar g
最低工作温度
注：更低工作温度请咨询斯派莎克                                        

-29℃
                                

设计最大冷态水压试验压力                                            200 bar g

序号部件                         材质

1     阀体 
      ¼"和½"      不锈钢                     A182 F316L/1.4404

                     ¾" - 2"       不锈钢          ASTM A351 CF8M/1.4408
2     阀盖                          不锈钢         ASTM A351 CF8M/1.4408
3     垫片                          增强片状石墨
4     过滤网                      不锈钢                                   A240 316L
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Kv         :  Cv (UK) = Kv x 0.963  Cv (US) = Kv x 1.156
  ¼" 3/8" ½" ¾" 1" 1¼" 2"

 0.8, 1.6 3 mm 1 2.6 3.6 11 15.5 26 68
 40 100 1 2.6 3.6 11 15.5 26 68
 200  1 2.6 2.6 9 13.0 21 55

 mm/kg
      

 A B C D cm² 
¼" 70 51 80 32 27 0.43
3/8" 70 51 80 32 27 0.49

½" 73 52 81 32 27 0.56

¾" 90 64 100 36 43 0.72
1" 105 74 120 46 73 1.17
1¼" 140 102 164 60 135 2.35
1½" 152 115 184 70 164 3.30
2" 178 138 224 80 251 4.95
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N m
   mm
 ¼", 3/8", ½" 22 A/F 50 - 55
 ¾" 27 A/F 60 - 66
   2 1" 32 A/F 100 - 110
 1¼" 46 A/F 180 - 200
 1½" 50 A/F 230 - 250
 2" 60 A/F 330 - 360
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