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LRV2减压阀排量表
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使用图表
图中标有3、5、7等序号的曲线表示上游压力，下游压力由图中左边的垂直线读取。

例
减压阀的流量要求为1.6升/秒，压力从7 bar减至3 bar。沿图中左侧下游压力3 bar处水平线向右，与上游7 bar的压力曲线相

交。由交点垂直向下，可见3/4"DN20减压阀（带1.4-4.0 bar弹簧）可满足要求。
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流量L/S
升/秒

½" - DN15

¾" - DN20

1" - DN25

上游压力bar g
(x 100 = kPa)

水排量图
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