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Le fonctionnement en toute sécurité de ces appareils ne peut être garanti que s’ils ont été convenablement 

accord avec les instructions d'utilisation. Les instructions générales d'installation et de sécurité concernant 
vos réseaux et la construction de votre unité ainsi que celles relatives à un bon usage des outils et des 
systèmes de sécurité doivent également s'appliquer.

1.1 Intentions d’utilisation

l’équipement est conforme à l’application et à vos intentions d’utilisation.

 lorsque nécessaire. Ces appareils sont classés dans les groupes suivants  
de la PED :

Produit
Groupe 2

Gaz
Groupe 2
Liquides

AVM6.1 Art. 4.3 Art. 4.3

condensat qui appartiennent au Groupe 2 de la Directive sur les appareils à pression mentionnée ci-
dessus. 

et minimales. Si les limites maximales de fonctionnement de l'appareil sont inférieures aux limites 
de l'installation sur laquelle il est monté, ou si un dysfonctionnement de l'appareil peut entraîner une 

sécurité nécessaires pour prévenir ces dépassements.

par les systèmes auxquels ils sont reliés directement ou indirectement. Il est de la responsabilité de 

les minimiser.

à haute température.

1.2 Accès
S'assurer d'un accès sans risque et prévoir, si nécessaire, une plate-forme de travail correctement sécurisée, 
avant de commencer à travailler. Si nécessaire, prévoir un appareil de levage adéquat.

1.3 Éclairage
Prévoir un éclairage approprié et cela plus particulièrement lorsqu'un travail complexe ou minutieux doit 

1. Information de sécurité
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1.4 Canalisation avec présence  de liquides ou de gaz dangereux

matières dangereuses pour la santé, températures extrêmes.

1.5 Ambiance dangereuse autour de l’appareil

1.6 Le système

autre partie de l’installation ou pour le personnel ?
Liste non exhaustive des types de risques possibles : fermeture des évents, mise hors service d’alarmes 
ou d’appareils de sécurité ou de régulation.
Éviter la génération de chocs thermiques ou de coups de bélier par la manipulation lente et progressive 
des vannes d’arrêt.

1.7 Système sous pression
S’assurer de l’isolement de l’appareil et le dépressuriser en sécurité vers l’atmosphère. Prévoir si possible 
un double isolement et munir les vannes d’arrêt en position fermée d'un système de verrouillage ou d'un 

manomètre.

1.8 Température

Si des composants en FKM sont sujet à des températures proches ou supérieures de 250°C, il peut y 

températures dépassent 500°C, les garnitures en FKM peuvent se consumer. Ces résidus étant très corrosifs 
et acides, il est impératif de porter des lunettes de protection, et de l'hydroxyde de sodium peut être utilisé 
pour neutraliser cette acidité.

1.9 Outillage et pièces de rechange
S’assurer de la disponibilité des outils et pièces de rechange nécessaires avant de commencer l’intervention. 
N’utiliser que des pièces de rechange d’origine Spirax Sarco.

1.10 Équipements de protection

produits chimiques, aux températures élevées ou basses, au niveau sonore, à la chute d'objets, ainsi que 
contre les blessures aux yeux ou autres.
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1.11 Autorisation d'intervention

Le personnel en charge de l'installation et de l'utilisation de l'appareil doit être formé en accord avec la 
notice de montage et d'entretien. Si un permis de travail est requis, il doit être complété et suivi. Sans 

1.12 Manutention
La manutention des pièces encombrantes ou lourdes peut être la cause d’accident. Soulever, pousser, 
porter ou déplacer des pièces lourdes par la seule force physique peut être dangereuse pour le dos. Vous 
devez évaluer les risques propres à certaines tâches en fonction des individus, de la charge de travail et 
de l’environnement et utiliser les méthodes de manutention appropriées en fonction.

1.13 Résidus dangereux
En général, la surface externe des appareils est très chaude. Si vous les utilisez aux conditions maximales 
de fonctionnement, la température en surface peut être supérieure à 300°C.
Certains appareils ne sont pas équipés de purge automatique. En conséquence, toutes les précautions 

1.14 Risque de gel

appareils qui ne sont pas équipés de purge automatique. 

1.15 Recyclage
Sauf indication contraire mentionnée dans la notice de montage et d’entretien, cet appareil est recyclable 
et sans danger écologique, mis à part :

FKM :
- Il peut être enterré, en accord avec les réglementations nationales ou locales.
- Il peut être incinéré uniquement dans un incinérateur avec épurateur conforme aux réglementations 

nationales ou locales en vigueur.  
- Il est insoluble dans un environnement aquatique.
- Il est soluble dans les hydrocarbures aromatiques.

1.16 Retour de l’appareil
Pour des raisons de santé, de sécurité et de protection de l’environnement, les clients et les dépositaires 
doivent fournir toutes les informations nécessaires, lors du retour de l’appareil. Cela concerne les 
précautions à suivre au cas où celui-ci aurait été contaminé par des résidus ou endommagé mécaniquement. 
Ces informations doivent être fournies par écrit en incluant les risques pour la santé et en mentionnant 

dangereuse. 
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2. Informations générales du produit

2.1 Description
L'AVM6.1 est un purgeur d'air propre (sans produits chimiques) thermostatique conçu pour éliminer l'air et les autres 
gaz incondensables des réseaux de vapeur propre. Fabriqué en acier inox 316L avec une conception du corps sans 
crevasse. 

étanche scellé.

des aliments.

Normalisation

impliqués dans la production

WFI (également disponible pour les pièces de rechange).

Nota :
à des coûts supplémentaires.

Nota :
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2.2 Diamètres et raccordements
½" raccordements par clamp sanitaire

Nota :
à des coûts supplémentaires.

Fig. 1 - AVM6.1
(sans clamp pour plus de clarté)
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Nota :
le clamp sanitaire utilisé. Veuillez consulter Spirax Sarco

PMA Pression maximale admissible

PMO Pression maximale de fonctionnement sur de la vapeur saturée

Pression en psi g
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est adapté à l'application considérée. 

3.1

dispositif de sécurité est inclus pour prévenir ces dépassements.

3.2

3.3
l'installation.

3.4

pour éviter le retour de condensat dans l'équipement dans des conditions de fonctionnement normales.

3.5

Attention : Pour prévenir des contraintes excessives sur la tuyauterie et sur le purgeur, s'assurer que la 

Nota :

3. Installation

4. Mise en service

alarmes ou des appareils de protection.

Nota :
d'endommager tout équipement sensible.
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6.1 Information générale

Nota : 
1. 

2. 

6.2 Remplacement des pièces internes 

-  Enlever le clamp de corps (4). Puis démonter le corps du purgeur incluant le siège (2 5) et la capsule (3). 

-

5. Fonctionnement

6. Entretien
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Les pièces de rechange disponibles sont représentées en trait noir. Les pièces en trait gris ne sont pas fournies 
comme pièces de rechange. 

Pièces de rechange disponibles

Ensemble élément 3

5

En cas de commande

le diamètre et le raccordement du purgeur.

Exemple :

Fig. 2

7. Pièces de rechange
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