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Défaut = 8888
(modifiable)

Configuration des 
sous-menus

Puissance kW ou Mbtu/h

Pression bar eff. ou psi eff.

Température °C ou °F

Débit vapeur kg/h ou lb/h

Total bas kg ou lb
(kWh ou Mbtu)

Messages d’erreurs

Les messages d’erreurs apparaissent à l’écran 
en alternance avec les données du mode 
fonctionnement. Ces erreurs sont prioritaires et 
s’affichent instantanément.
Utiliser la touche 'OK' pour annuler le message 
d’erreur et procéder de la même façon pour les 
éventuelles autres erreurs.
Un message d’alarme continu apparaît 2 
secondes après avoir annulé le message 
d’erreur.

Coupure 
d’alimentation

Pas de signal 
du capteur

Signal du 
capteur 

constant

Possibilité 
d’activation de 
l'alarme de la sortie 
4-20mA

Débit 
supérieur au 

débit maximum

S'affiche 
lorsque le débit
excède le maxi  

Affichage classique en 
mode fonctionnement

Version 
logiciel

Déroulement de l'affichage;
activer tous les segments, 
puis afficher le numéro
de la version logiciel.

Possibilité 
d’activation de 
l'alarme de la 
sortie 4-20mA

en kg/h ou lb/h,
kW ou Btu/h

Connecter un générateur de 
courant et utiliser les touches 

'flèche haut' et 'flèche bas' 
pour ajuster à 4 ou 20 mA

En kg ou lbs, 
MJ ou Mbtu

Ne doit pas excéder 
4 impulsions par sec.

Alarme O/P
= 22 mA ou 

3,8 mA
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