
Modifi cations réservées
© Copyright 2012

8 Av Le Verrier - ZI des Bruyères - F 78193 TRAPPES Cedex
téléphone 01.30.66.43.43 - télécopie 01.30.66.11.22

TI-P186-08
CH Indice 10

05.12

Détendeur autonome hygiénique
SRV66

Description
Le SRV66 est un détendeur autonome biotechnologique en acier 
inoxydable 316L pour une utilisation sur la vapeur, les liquides et les 
gaz inertes. En standard, il est muni de raccordements Tri-Clamp selon 
la norme ISO 2852. Il ne nécessite pas de prise d'impulsion externe 
et a une aptitude CIP/SIP pour application hygiénique. 
Les applications types incluent : vapeur stérile, alimentation de gaz et 
de liquide pour bio réacteurs, centrifugeuses, sécheurs, stérilisateurs, 
autoclaves, réservoirs de process, humidifi cateurs et équipement 
alimentaire.

Etanchéité du clapet
L'étanchéité du clapet est en accord avec la directive VDI/VDE 2174 
(taux de fuite < 0,5% de la valeur du Kvs). Le détendeur ne peut pas 
être considéré comme organe d'arrêt.

surface de fi nition 
Toutes les parties en contact avec le fluide ont un nettoyage 
ultrasonique avec un Ra < 3,2 μm.
 
Les options suivantes sont disponibles sur demande et avec 
supplément de prix :

Finition de
surface 
interne  

Version polie mécaniquement avec un Ra < 0,8 μm et 
nettoyage ultrasonique à l'eau déminéralisée
Version électropolie avec un Ra < 0,8 μm
Version électropolie avec un Ra < 0,4 μm

Sans huile et graisse
Matière de la membrane approuvée FDA

Diamètres et raccordements
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 et DN50 : 
Clamp sanitaire compatible selon la norme ISO 2852 

Limites de pression/température
Voir au verso

Construction
Rep Désignation Matière
1 Corps (siège intégré) Acier inox 1.4404 (316L)
2 Clapet principal Acier inox 1.4404 (316L)
3 Carter de ressort Acier inox 1.4404 (316L)
4 Vis de réglage Acier inox BS 6105 A4 70
5 Ressort Acier inox 1.4301 (304)
6 Clip de ressort Acier inox 1.4301 (304)
7 Ecrou de membrane Acier inox BS 6105 A4 70
8 Plateau de membrane Acier inox 1.4404 (316L)
9 Clamp 'V' band Acier inox 1.4404 (316L)
10 Membrane FPM (Viton)/PTFE
11 Joint torique PTFE
12 Vis de clamp 'V' band Acier inox BS 6105 A4 70



8 Av Le Verrier - ZI des Bruyères - F 78193 TRAPPES Cedex
téléphone 01.30.66.43.43 - télécopie 01.30.66.11.22

Limites de pression/température

Pression en bar eff.
Cet appareil ne doit pas être utilisé dans la zone ombrée.
Cet appareil ne doit pas être utilisé dans la zone hachurée ou au 
delà de sa plage de fonctionnement sous peine d'endommager le 
mécanisme interne.

Conditions de calcul 
du corps 

En amont PN10

En aval Voir 'plage de pression' 
ci-dessous

Pression maximale admissible  9,5 bar eff. à 50°C
Température maximale admissible 300°C à 5,8 bar eff.
Température minimale admissible -10°C
Température maximale de fonctionnement 180°C
Pression maximale de fonctionnement (amont) 8 bar eff.
Température minimale de fonctionnement -10°C
Pression maximale d'épreuve hydraulique 15,2 bar eff.

Plages de pression et pression nominale PN
DN DN15 - DN50
Plage amont/aval PN10 / PN2,5 PN10 / PN6 PN10 / PN10
Plage du ressort 0,3-1,1 bar eff. 0,8-2,5 bar eff. 1,0-5,0 bar eff.
Pression maximale autorisée en aval = 1,5 fois la pression de
réglage 

Valeurs du Kv
Pour améliorer la précision de régulation (spécialement avec une 
large variation de charge), dimensionner l'appareil à 80% du Kv. Pour 
dimensionner la soupape de sûreté, utiliser le Kv maximum.  
DN DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50
Kv maximum 2 3 4 5 6 7
Pour conversion : Cv (US) = Kv x 1,156

Dimensions/Poids (approximatifs) en mm et kg
Plage de pression DN A1 A2 B C Poids

0,8 à 2,5 bar
et
1 à 5 bar

DN15 - DN20 90 90/100/
110* 138 200 2,0

DN25 90 90 138 200 2,0
DN32 - DN40 120 120 138 200 2,5
DN50 120 120 138 200 3,0

0,3 à 1,1 bar

DN15 - DN20 120 120/140* 200 200 3,0
DN25 120 120 200 200 3,0
DN32 - DN40 120 120 200 200 3,5
DN50 120 120 200 200 4,0

*Les dimensions peuvent varier selon le type de raccordement. Nous 
consulter.
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Installation recommandée

1 Filtre 4 Soupape de sûreté
2 Robinets d'arrêt 5 Manomètre

3 Détendeur 6 Raccord pour canalisation de fuite 
G⅛"(option)

Vitesses recommandées du fl uide

Vapeur Saturée 10 à 40 m/s
Surchauffée 15 à 60 m/s

Gaz Jusqu'à 2 bar eff. 2 à 10 m/s
Au-dessus de 2 bar eff. 5 à 40 m/s

Liquides 1 à 5 m/s

Information de sécurité, installation et entretien
Pour de plus amples détails, voir la notice de montage et d'entretien 
(IM-P186-09) fournie avec chaque appareil.

Note d'installation : 
Le SRV66 doit toujours être installé avec l'entrée verticale et le carter 
de ressort directement au-dessus. 

Pièces de rechange
Les pièces de rechange disponibles sont indiquées ci-dessous. 
Aucune autre pièce n'est fournie comme pièces de rechange.

Pièces de rechange disponibles
Membrane et joint torique 10, 11

En cas de commande
Toujours utiliser les descriptions données dans la colonne "Pièces 
de rechange disponibles", et spécifi er le diamètre, le modèle et la 
plage de pression.

Exemple : 1 - Ensemble membrane et joint torique pour détendeur 
de pression SRV66, DN25 avec une plage de pression de 1 à 5 bar, 
une pression nominale PN10/PN6 et une membrane FPM.
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