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I trasmettitori pneumatici serie 200 sono stru-
menti non indicatori che misurano direttamente il
valore di una pressione, di un livello o di una tem-
peratura che, a mezzo di un dispositivo di trasdu-
zione, viene trasformato lineramente in un segnale
pneumatico 3 ÷ 15 psi (oppure 0,2 ÷ 1 bar) da in-
viare a distanza ad uno strumento ricevitore per
l’indicazione, la registrazione e/o la regolazione au-
tomatica.
Sono provvisti di una cassetta di dimensioni ri-
dotte e vengono impiegati nei casi in cui è richie-
sto un funzionamento sicuro, della massima pre-
cisione e di costo contenuto.
Sono largamente utilizzati in sistemi di trasmissione
pneumatica per la centralizzazione di misure e con-
trolli ed in quei casi in cui sia necessario e si desi-
deri avere l’indicazione del valore della medesi-
ma variabile in più punti anche lontani.
L’unità di trasduzione e trasmissione è del tipo ad
equilibrio di spostamento. La variazione della pres-
sione o della temperatura all’elemento di misura
provoca un movimento che agisce sul dispositivo
ugello-lamina trasformando in segnale pneumati-
co il valore rilevato.
Un relé amplificatore incorporato di grande potenza
consente la trasmissione anche a notevole distanza
con un ridotto consumo di aria.
Il segnale trasmesso è lineare rispetto alla varia-
bile misurata con notevoli caratteristiche di preci-
sione, ripetibilità e sensibilità.
Gli elementi di misura sono a soffietto manome-
trico per la misura di basse pressioni, a molla Bour-
don per il rilievo della pressione, a membrana per
la rilevazione di livello o sistemi termometrici a
carica di gas anche in esecuzione sanitary per la
misura della temperatura.

L’apparecchio è equipaggiato con un manometro
per l’indicazione del segnale in uscita.
La cassetta dello strumento di dimensioni ridot-
te è protetta contro la polvere e gli spruzzi e viene
corredata di dispositivi di montaggio a parete e a
pannello e, a richiesta, su supporto tubolare. E pos-
sibile prevedere la pressurizzazione interna della
cassetta.
L’aria di alimentazione dello strumento deve es-
sere filtrata, esente da olio e sufficientemente sec-
ca, alla pressione di 20 psi (1,4 bar).
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MISURA DELLA VARIABILE

Temperatura inossidabile AISI 316 L per il rilievo delle basse
Con sistema termometrico a carica di azoto per
temperatura da -100°C a 600°C con bulbo e ca-
pillare in acciaio inossidabile AISI 316 L; bulbo di
tipo cilindrico per liquidi che può essere previsto
anche in esecuzione sanitary per processi alimen-
tari, farmaceutici, ecc., oppure di tipo elicoidale per

pressioni.
Con elemento manometrico a molla Bourdon in
acciaio inossidabile AISI 316 L di tipo a spirale per
pressioni fino a 200 bar.
Quest’ultima versione è disponibile anche con se-
paratore a diaframma per fluidi corrosivi o viscosi.

aria e gas.
La lunghezza standard del capillare è di 2 o 5 m
per entrambi i sistemi, la massima è di 10 m.

Pressione
Con elemento manometrico a soffietto in acciaio

Livello
Con elemento sensibile a membrana in acciaio
inossidabile AISI 316 in esecuzione adatta anche
per fluidi alimentari.
installazione ed utilizzo su serbatoi atmosferici.

Il numero di modello identifica le caratteristiche generali dello strumento; è composto da tre cifre e può
essere seguito da una sigla alfanumerica.
La composizione del numero di modello è ad esempio, per un trasmettitore di temperatura, la seguente:

2 6 5 T5

eventuale suffisso

strumento trasmettitore

elemento di misura:

strumento serie 200

1 - sistema manometrico a soffietto
2 - sistema manometrico a molla Bourdon
6 - sistema termometrico a bulbo e capillare
9 - sistema a membrana per livello (precisato

con il suffisso).

L’aggiunta del suffisso serve in alcuni casi a completare le caratteristiche dello strumento, per esempio:
T5 indica che il sistema termometrico è dotato di bulbo cilindrico caricato con azoto, mentre T5 Sy che
la carica è ugualmente ad azoto ed il bulbo sensibile è in esecuzione sanitary; T6 specifica che la carica
è ad azoto ed il bulbo è spiralato per l’uso con aria o gas; L precisa che lo strumento ha un elemento
sensibile a membrana per il livello.
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