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蒸気使用個所で、信頼性のある
正確な流量計測を実現します。
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簡単でコンパクトな設置

TFA

もっともコンパクトに設置できる流量計
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主な利点
変動するプロセス状況下においても高いパフォーマンス 
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信頼性の高い革新的な設計
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4-20mA

配管エロージョンを低減 
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低流量域でもターンダウン10：1を実現
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技術情報
 25A, 32A, 40A, 50A *

 JIS10K, JIS20K, ASME B16.5 class 150, 300

 ISO 17025
±2%  20% 100%

 FSD ±2%   10% 20%
 4-20mA modbus

0.50 MPag
0.42 MPag 14%
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蒸気流量 実際のシステム圧力 累積誤差

飽和蒸気温度と比体積は、
圧力変動に伴い変化します。

寸法 mm 重量 kg

A B C D E

25A

35 105 323 80 105

2.85

59.2A23

68.2A04

19.2A05

計測範囲 kg / h
(MPag) (kg/h)

注記: 1.  
 2.  
 3. 

MPag 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0

25A
      155          187       215       239       260       281       299       316       333       349       378       418       479

        15         19         21         24         26         28         30         32         33         35         38         42         48

32A
      254       307       352       391       427       460       490       519       546       572       621       686       786

        25         31         35         39         43         46         49         52         55         57         62         69         79

40A
      396       480       550       611       667       718       765       809       853       894       969    1 071    1 227

        40         48         55         61         67         72         77         81         85         89         97       107       123

50A
      619       749       859       955    1 042    1 122    1 196    1 265    1 333    1 396     1 514    1 673    1 918

        62         75         86         95       104       112       120       126       133       140       151       167       192

*50A JIS10K

ISO 17025

TFA型流量計は、精度保証のため、
国際的に認められた当社の校正装置
を使用し校正されております。 ISO-17025

Compliance

17025



T F A  F l o w m e t e r



TFA型流量計は各種管理情報を改善します。 

• 詳細なエネルギー使用量を「見える化」します。
• 二酸化炭素排出量をモニタリングし削減に
  貢献します。
• 正確で詳細な管理報告が実現します。
• 各部署・各工程での報告が可能になります。
• 利益も管理できるようになります。
• UKAS（英国認証機関認定審議会）で認定され

た、ISO17025を取得した設備で製造、及び
 校正が行われています。
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